TRIPP-LITE

Estaciones de Carga y Estaciones Moviles
de Carga USBy CA

Cargan, sincronizan, aseguran y organizan hasta 48 tabletas
0 36 laptops en un gabinete de acero con cerradura.

Recomendadas para:
« iPad® » Android™ ¢ Kindle™ ¢ Surface® « Chromebook™

» MacBook® « Ultrabook™  Laptops de Tamafio Completo
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Cargan, Sincronizan, Aseguran y Organizan Todos sus Dispositivos Méviles

Los dispositivos moviles como tabletas, Chromebooks, laptops y smartphones han influenciado todas las organizaciones.
A medida que los dispositivos continian multiplicindose, cargarlos y almacenarlos se ha vuelto un problema dificil que
requiere de una solucién especifica.

Las estaciones de carga y las estaciones méviles de carga de Tripp Lite aportan un valor excepcional winner!
en donde se utilicen dispositivos méviles, incluyendo establecimientos educativos, de salud, retail, 2U1BAWARDS
comercio, indusltrial y de oficinas. Aseguran hasta 48 dispositivos dentro de un gabinete de acero EXCELLENCE
con cerradura, proporcionando carga de USB o AC de alta velocidad, sincronizacion conveniente, TECHXLEARNING

proteccién integral, organizacién que reduce el desorden y flexible implementacién.
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CSC36AC Carro de Carga para 36 Dispositivos de CA Sélida Cubierta de Trabajo Laminada con Veteado de Madera
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CARGA DE ALTA VELOCIDAD

* Modelos con carga USB proporcionan hasta 2.4A por dispositivo.

* Modelos con carga de CA proporcionan un tomacorriente para

cada dispositivo.

Los modelos USB proporcionan la carga més rapida soportada
por cada dispositivo, hasta 2.4 Amperes por puerto, aumentando
la disponibilidad del dispositivo. Capaces de cargar 16, 32 0 48
tabletas, los modelos USB también pueden cargar smartphones

y otros dispositivos USB.

Los modelos de CA proporcionan una salida para cada
adaptador de corriente del dispositivo. Pueden cargar 16,

32 0 36 Chromebooks, laptops o tabletas, soportando hasta
1,440 Watts. Modelos con carga de doble zona pueden soportar
mas dispositivos y mayor potencia a través de un solo cable

de entrada—hasta 1,440 Watts por zona.

CONVENIENTE SINCRONIZACION
(Modelos con USB)

Los modelos USB proporcionan hasta 2.4A por puerto.

Los modelos de CA proporcionan un tomacorriente dedicado para cada dispositivo.

La sincronizacién alambrica actualiza software, respalda datos

y regresa dispositivos a configuraciones estandar sin afectar las

redes Wi-Fi ocupadas. Los modelos USB y CA también permiten

sincronizacién inaldmbrica.

|

El puerto USB de enlace de subida se conecta a una computadora para

sincronizar dispositivos.
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PROTECCION INTEGRAL

e El gabinete de acero se cierra firmemente con las llaves

incluidas para evitar el robo, dafio o manipulacién indebida
de los dispositivos.

¢ El acabado de pintura en polvo mejora la durabilidad de
largo plazo.

® Paneles Perforados para una adecuada ventilacién
¢ El acabado protector de los entreparios ayuda a evitar
rayones y arafazos.
¢ Los ojales pasa cables de goma reducen el desgaste del cable.
® La cerradura extra segura de 3 puntos cierra la puerta en la
parte superior, media e inferior (la mayoria de los modelos).
¢ El portacandado y puertos para cable de seguridad soportan
candados adicionales suministrados por el usuario
(modelos selectos).

(CS16USB Estacion de Carga para 16 Dispositivos USB

N

Durable Acabado de
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Entrepafos Protectores y Ojales Pasa Cables
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ORGANIZACION PARA REDUCIR EL DESORDEN

e Las ranuras para dispositivo aceptan laptops de tamano
completo (modelos selectos).

e | os divisores ajustables permiten dispositivos més grandes.

e El administrador de cable incorporado reduce el desorden
del mismo.

e Las puertas abren al menos 180° para acceso mejorado
a los dispositivos.

¢ Los paneles de acceso sin herramientas ocultan cables
colgando, tomacorrientes, puertos y adaptadores de
corriente, pero se quitan facilmente para acceso
(modelos selectos).

e | os tomacorrientes en modelos de CA acomodan
adaptadores de corriente voluminosos sin bloquear los
tomacorrientes adyacentes (la mayoria de los modelos).

-
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MPLEMENTACION FLEXIBLE

La mayoria de los modelos estan disponibles como
estaciones moviles de carga o estaciones de carga que
soportan la conversion opcional a estaciones moéviles de carga.

La mayoria de los modelos incluyen ranuras traseras para
instalacion en la pared y soportan la colocacion sobre un
escritorio, mesa, mostrador o piso.

Todos los modelos llegan listos para répida instalacién,
con requerimientos minimos de ensamble.

MOVILIDAD CONVENIENTE

(

ESTACIONES MOVILES DE CARGA)

Amplia manija ayuda al control de la estacion moévil de carga.
Las ruedas giratorias que no dejan marcas mejoran el manejo
sobre superficies disparejas.

Las ruedas se bloquean para ayudar a evitar movimientos no
deseados cuando el estacién mévil de carga estéa estacionaria.
El carrete del cable mantiene el cable de alimentacion fuera
del paso al mover la estacion moévil de carga de un cuarto

a otro.

-
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Probado para @ estandares por TUV.

Uso Recomendado

Carga y Sincronizacién de Tabletas (iPad, Android, Kindle, Surface)

Modelo (Negro, Mostrado)

CsC32usB

CsC16USB

Cs48UsB

Cs32usB

Cs16USB

Modelo (Blanco)

CSC32UsBW

CSC16USBW

CS48USBW

CS16USBW

Factor de Forma

Estacién Movil
de Carga USB

Estacion USB

Estacion USB

Estacion USB

Estacion USB

Capacidad de Dispositivos

32 Tabletas

16 Tabletas

48 Tabletas

32 Tabletas

16 Tabletas

Método de Carga

32 Puertos USB

16 Puertos USB

48 Puertos USB

32 Puertos USB

16 Puertos USB

Capacidad de Carga™

2.4A por Puerto

2.4A por Puerto

2.4A por Puerto

2.4A por Puerto

2.4A por Puerto

Tamafio Méaximo de Pantalla®

<43.2 cm [17"] Laptop

<43.2 cm [17"] Laptop

<30.5 cm [12"] Tableta

<30.5cm [12"] Tableta

<30.5 cm [12"] Tableta

Tamafio de Ranura para
Dispositivo (Al x An x Pr)®

26.7 x 3.8x 39.1cm
[10.5" x 1.5" x 15.4"]

26.7 x 3.8x 39.1cm
[10.5" x 1.5" x 15.4"]

20.3x2.0x35.3cm
[8.0" x0.8" x 13.9"]

20.3x2.0x 35.3cm
[8.0" x0.8" x 13.9"]

20.6x2.0x353cm
[8.1" x 0.8" x 13.9"]

Configuracién del Carro con

. Agregar Agregar Agregar
Ruedas con Freno y Ruedas Incluido CSHANDLEKIT2 CSHANDLEKIT CSHANDLEKIT -
que No Dejan Marcas
Ranuras para Instalacion v v v v v

en Pared

Construccién Primaria

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Cerradura de 3 Puntos,

Cerradura de 3 Puntos,

Cerradura de 3 Puntos,

Cerradura de 3 Puntos,

Puerta con Cerradura,

Seguridad Cerradura Opcional de | Cerradura Opcional de Paneles Laterales con Paneles Laterales con Paneles Laterales con
Candado/Cable Candado y Cable Cerradura Cerradura Cerradura
Compatible con Tabletas v v v v v
Sincronizacién con Cable USB v v v v v
Sincronizacién Inaldmbrica Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible

Entrada de CA

110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz

110V ~ 120V, 50Hz / 60Hz

110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz

110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz

110V ~ 240V, 50Hz / 60Hz

Longitud del Cable

de Entrada 3.05m [10 pies] 3.05 m [10 pies] 3.05m [10 pies] 3.05 m [10 pies] 3.05 m [10 pies]
Tipo de Puerta Frontal Dividida / Doble Dividida / Doble Una sola Una sola Una sola
Paneles Perforados para una
Adecuada Ventilacién 4 v 4 v v
Administracién de Cables v v v v v
Incorporada
Panel(e§) de Acceso Sin v v . . .
Herramientas
Entrepafios Protectores v v v v v
Divisores Removibles v v v v v
Caracter|slt|cas de Presentacion / Sélida Cubierta de Solida Cubierta de
Productividad de la . ) — _ _

L S Trabajo de Acero Trabajo de Acero
Estacion de Trabajo incluye
Dimensiones de la Unidad 91.7 x 88.4 x 54.9 cm 47.8x77.0x54.9 cm 90.4 x 59.9 x 54.9 cm 63.8x59.9x54.9 cm 37.1x59.9x45.0

(Al x An x Pr)

[36.1" x 34.8" x 21.6"]

[18.8" x 30.3" x 21.6"]

[35.6" x 23.6" x 21.6"]

[25.1" x 23.6" x 21.6"]

[14.6" x 23.6" x 17.7"]

Garantia Limitada (Garantia
extendida disponible.)

2 afios

2 afos

2 afios

2 afos

2 afios

Las certificaciones varian con el modelo. (1) 1.5A por puerto durante la sincronizacién cableada. (2) Depende de las dimensiones del dispositivo. (3) Los modelos CSC tienen 28 mm [1.1"]
de holgura dentro de la puerta. Otros modelos tienen 38 mm [1.5"] adicionales.

+1.773.869

2 ¢ solutionsla@tripplite.com ¢ www.tripplite.com/cs




NUEVO!
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COMPLIANT

Probado para @ estandares por TUV.

Uso Recomendado Carga de Chromebooks y Laptops Carga de tabletas
Modelo (Negro, Mostrado) CSC36AC CSC32AC CSC16AC CS32AC CS16AC
Modelo (Blanco) — CSC32ACW CSC16ACW — —

Factor de Forma

Estacién Mévil de Carga
de CA

Estacién Moévil de Carga
de CA

Estacién de Carga
de CA

Estacién de Carga
de CA

Estacién de Carga
de CA

Capacidad de Dispositivos

36 Laptops

32 Laptops

16 Laptops

32 Tabletas

16 Tabletas

Método de Carga

36 Tomacorrientes de CA
con Carga de Doble Zona®™

32 Tomacorrientes
de CA

16 Tomacorrientes
de CA

32 Tomacorrientes
de CA

16 Tomacorrientes
de CA

Capacidad de Carga

1,440W por Zona

1,440W Totales

1,440W Totales

1,440W Totales

1,440W Totales

Tamafio Maximo de Pantalla®

<38 cm [15"] Laptop

<43.2 cm [17"] Laptop

<43.2 cm [17"] Laptop

<33 cm [13"] Tableta

<35.6 cm [14"] Tableta

Tamafio de Ranura para
Dispositivo (Al x An x Pr)®

26.7 x 3.8x 39.1cm
[10.5" x 1.5" x 15.4"]

26.7 x 3.8x 39.1cm
[10.5" x 1.5" x 15.4"]

26.9x 3.8x 39.1cm
[10.6" x 1.5" x 15.4"]

24.6x2.03x35.3cm
[9.7"x0.8" x 13.9"]

29.5x2.0x353cm
[11.6" x0.8" x 13.9"]

Configuracién del Carro con

. ) Agregar Agregar Agregar
Ruedas con Freno y Ruedas Incluido Incluido CSHANDLEKIT2 CSHANDLEKIT CSHANDLEKIT
que No Dejan Marcas
Ranuras para Instalacion - v v v v

en Pared

Construccion Primaria

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Acero Recubierto con
Pintura en Polvo

Cerraduras de 3 Puntos

Cerradura de 3 Puntos,

Cerradura de 3 Puntos,

Cerradura de 3 Puntos,

Cerradura de 3 Puntos,

Seguridad (Frontal y Posterion Cerradura Opcional de | Cerradura Opcional de Paneles Laterales con Paneles Laterales con
Candado y Cable Candado y Cable Cerradura Cerradura
Compatible con Tabletas v v v v 4
Sincronizacién con Cable USB — — — — —
Sincronizacién Inalambrica Compatible Compatible Compatible Compatible Compatible
Entrada de CA 120V, 60 Hz 120V, 50Hz / 60Hz 120V, 50Hz / 60Hz 120V, 50Hz / 60Hz 120V, 50Hz / 60Hz

Longitud del Cable de

Entrada 3.05 m [10 pies] 3.05 m [10 pies] 3.05m [10 pies] 3.05m [10 pies] 3.05 m [10 pies]
Tipo de Puerta Frontal Una Dividida / Doble Dividida / Doble Una Una
Paneles Perforados para

Circulacion de Aire v v v v v
Administracién de

Cables Incorporada v v v v v
Panel(es's) de Acceso Sin Compartimento Posterior v v v v
Herramientas con Cerradura

Entrepafios Protectores v v v v v
Divisores Removibles v v v v v
Caracteristicas de Sélida Cubierta de Trabajo

Presentacién / Productividad Laminada, RJ45 de Paso Sélida Cubierta de Solida Cubierta de . .

de la Estacién de Trabajo Directo, 3 Tomacorrientes Trabajo de Acero Trabajo de Acero

incluye Auxiliares (2 Externos)®

Dimensiones de la Unidad 107.4 x 71.1 x 66.3 cm 107.4 x 88.4 x 54.9 cm 47.8 x 77.0 x 54.9 cm 90.4 x 59.9 x 54.9 cm 54.9 x 59.9 x 54.9 cm

(Al x An x Pr)

[42.3" x 28" x 26.1"]

[42.3" x 34.8" x 21.6"]

[18.8" x 30.3" x 21.6"]

[35.6" x 23.6" x 21.6"]

[21.6" x 23.6" x 21.6"]

Garantia Limitada (Garantia
extendida disponible.)

2 afios

2 afnos

2 afnos

2 afnos

2 afios

Las certificaciones varian con el modelo. (1) La carga activa alterna entre zonas cada hora. (2) Depende de las dimensiones del dispositivo. (3) Los modelos CSC tienen 28 mm [1.1"] de holgura
dentro de la puerta. Otros modelos tienen 38 mm [1.5"] adicionales. (4) Dos puertos auxiliares externos soportan proyectores y otros dispositivos; un tomacorriente auxiliar interno y RJ45 Ethernet
de paso directo soportan un punto de acceso inalambrico suministrado por el usuario.

+1.773.869.1212 ¢ solutionsla@tripplite.com ® www.tripplite.com/cs
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Estaciones de Carga para Escritorio

~ R

CSD1006USB Estacion de
Carga para 10 Dispositivos
USB para Escritorio

o /

.

Las estaciones de carga compactas para escritorio de

Tripp Lite proporcionan almacenamiento seguro, organizacién
conveniente y carga de USB o AC de alta velocidad para
hasta 10 laptops o tabletas. Ademés de una cubierta con
cerradura, las estaciones de carga para escritorio también
incluyen un cable con candado de combinacién para

evitar robos.

Estaciones de Carga para Escritorio
CSD1006AC

Estacion de Carga de CA para 10 Dispositivos con
Proteccién Contra Sobretensiones (2880 joules)

Estacion de Carga para 10 Dispositivos USB

LR (2.4A por Puerto)

Cargadores USB y Supresores de Sobretensiones con Carga USB

U280-016-RM Cargador
USB de 16 puertos

Los compactos cargadores USB de Tripp Lite pueden
usarse para aplicaciones de carga independientes

o actualizacion de estaciones méviles de carga,
gabinetes y racks existentes. Tripp de Lite hace
también supresores de sobretensiones con
convenientes puertos de carga USB.

Cargadores USB

U280-016-RM | Cargador USB de 16 Puertos con Sincronizacién, 1U (2.4A por Puerto, 200W Méx)
U280-004 Cargador USB de 4 Puertos (2.4A por Puerto, 30W Méx)

U280-004-OTG | Cargador USB de 4 Puertos con Hub OTG (1A o 2A por Puerto, 30W Méx)

U280-010 Cargador USB de 10 Puertos (2.4A por Puerto, 105\W Méax)

U280-010-ST Cargador USB de 10 Puertos con Ranuras para Dispositivo (2.4A por Puerto, 96W Max.)
U280-002-W12 | Cargador USB de Pared / Viaje de 2 Puertos (1A o 2.4A por Puerto, 17W Méx.)

U280-010-ST Cargador USB

Supresores de Sobretensiones con Carga USB

de 10 puertos

MT-6PLUS 6 Tomacorrientes, 2 Puertos USB, 3150 Joules, Cable de 2.44 m [8 pies]. Bajo el Monitor
SK120USB 3 Tomacorrientes, 2 Puertos USB, 540 Joules, Plegable y Conexidn Directa, Portatil

SK30USB 3 Tomacorrientes, 2 Puertos USB, 540 Joules, Conexién Directa, Portatil

TLP26USBB 2 Tomacorrientes, 4 Puertos USB, 1080 Joules, Cable de 1.83 m [6 pies]. Ranura para Dispositivos
TLP606DMUSB | 6 Tomacorrientes, 2 Puertos USB, 2100 Joules, Cable de 1.83 m [6 pies]. Abrazaderas de Instalacion
TRAVELER3USB | 3 Tomacorrientes, 2 Puertos USB, 1050 Joules, Cable de 45.7 cm [18 "]. Portétil

Visite www.tripplite.com para la seleccion completa de Tripp Lite de las soluciones de carga USB,
incluyendo durables cables USB para carga y sincronizacién en una amplia variedad de tipos y longitudes.

TLP26USBB Supresor de
Sobretensiones

Tripp Lite fabrica mas de 4,000 diferentes soluciones de Tl. Conozca mas en www.tripplite.com

Tripp Lite América Latina
+1.305.406.2523 | info_la@tripplite.com

Tripp Lite Colombia
+57.1.295.0345 | tlcol@tripplite.com

Tripp Lite México
+52.55.5001.5900 | infomxventas@tripplite.com

Copyright © 2019 Tripp Lite. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos duefios. Las fotografias
pueden diferir de los productos reales. Tripp Lite tiene una politica de mejora continua. Las especificaciones estan
sujetas a cambios sin previo aviso.
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Oficinas Corporativas de Tripp Lite
1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 EE.UU.
+1.773.869.1212 © www.tripplite.com

CERTIFIED QUALITY SYSTEMS

18-10-484 95-353F



