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Conectividad Universal USB-C 

El conector USB Type-C (también denominado USB-C) se ha convertido en algo habitual en dispositivos electrónicos 

que usamos todos los días, incluyendo laptops, tabletas, smartphones e incluso de computadoras de escritorio.  

Al igual que las generaciones anteriores de USB, los conectores USB-C pueden transferir datos y energía. Pero son 

más pequeños, reversibles, soportan velocidades más rápidas y entregan más energía, abriendo muchas nuevas 

aplicaciones. Con el USB-C una laptop o tableta puede recargarse, emitir video de ultra alta definición [UHD], 

conectar periféricos antiguos o nuevos y transferir archivos a velocidades de hasta 10 Gbps—todo a través de  

un pequeño puerto. Las soluciones USB-C de Tripp Lite sacan el máximo provecho de los puertos USB-C  

de su dispositivo, proporcionando funcionalidad poderosa y portabilidad conveniente.

INTRODUCCIÓN 

Guía Rápida de Características Clave

PD [Power Delivery]
La tecnología PD [Power Delivery] pasa hasta 60W  

o 100W (dependiendo del modelo) de un cargador 

USB-C a una laptop u otro dispositivo conectado.  

Esto es especialmente útil para dispositivos con  

un solo puerto USB-C. 

Salida de Video DP Modo Alterno
DisplayPort Modo Alterno (DP Alt Mode) permite  

a un dispositivo compatible emitir video de HD (1080p) 

o UHD (4K) a través de un adaptador USB-C. cable 

adaptador o estación de conexión a un televisor, 

monitor o proyector externo sin instalar controladores 

de software especiales. 

Soporte de Audio
Los adaptadores con salida HDMI también proporcionan 

audio digital. Algunas estaciones de conexión también 

incluyen una salida de audio de 3.5 mm. 

Thunderbolt 3
Thunderbolt es un estándar de señalización desarrollado 

por Apple®  e Intel®. Las soluciones USB-C de Tripp Lite 

son compatibles con puertos Thunderbolt 3.* 

*Se aplica a dispositivos como computadoras, tabletas o smartphones,  

no pantallas separadas.

Puertos USB Adicionales
Estaciones de conexión, adaptadores y hubs con 

puertos USB adicionales pueden conectar periféricos  

y otros dispositivos, como impresoras, discos  

externos y smartphones. 

USB 3.1 Gen 1 y Gen 2
El USB 3.1 Gen 1 es equivalente al estándar USB 3.0,  

que soporta velocidades de transferencia de datos 

hasta 5 Gbps. El USB 3.1 Gen 2 soporta velocidades  

de hasta 10 Gbps. 

Gigabit Ethernet (GbE)
Un puerto Gigabit Ethernet ofrece una 

conectividad de red cuando se desea  

una conexión más rápida que la red  

Wi-Fi o cuando el Wi-Fi no  

este disponible. 

PERFECTO PARA MÁS RECIENTES DISPOSITIVOS CON USB-C O PUERTOS THUNDERBOLT 3:  

MacBook ® • MacBook Pro® • iMac® • iMac® Pro • Chromebook™ Pixel™ • HTC® U11/U12+ 

Samsung® Galaxy® • Nintendo® Switch® • HP® Spectre® • Dell® XPS® • Lenovo® ThinkPad®
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Cables Adaptadores y Adaptadores de Video USB-C

• Video de HD (1080p) o UHD (4K), con o sin puerto USB-C PD

• Garantía limitada de 3 años

ESPECIFICACIONES 

Modelo Descripción Cable Color
Resolución  

Máxima
DP Modo 
Alterno PD

ADAPTADORES DE VIDEO USB-C
U444-06N-D-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/H), PD < 152 mm [6"] Blanco 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W

NUEVO U444-06N-DB-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/H), PD < 152 mm [6"] Negro 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W

U444-06N-DP-AM Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort 4K (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160(1), 60 Hz Sí No

U444-06N-DP-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort 4K (M/H), PD < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 60 Hz Sí 60W

U444-06N-DP4K6B Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort 4K (M/H) < 152 mm [6"] Negro 3840 x 2160, 60 Hz Sí No
NUEVO U444-06N-DP4K6W Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort 4K (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 60 Hz Sí No

U444-06N-DVI-AM Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 1920 x 1080, 60 Hz Sí No
NUEVO U444-06N-DVIBAM Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/H) < 152 mm [6"] Negro 1920 x 1080, 60 Hz Sí No

U444-06N-H4-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H), PD < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W
NUEVO U444-06N-H4B-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H), PD < 152 mm [6"] Negro 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W
NUEVO U444-06N-H4K6WC Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H), PD < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 60 Hz Sí 60W
NUEVO U444-06N-H4K6BC Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H), PD < 152 mm [6"] Negro 3840 x 2160, 60 Hz Sí 60W

U444-06N-HD Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 2048 x 1152, 60 Hz No No

U444-06N-HD-AM Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-06N-HD4K6B Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H) < 152 mm [6"] Negro 4096 x 2160, 60 Hz Sí No
NUEVO U444-06N-HD4K6W Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 60 Hz Sí No
NUEVO U444-06N-HDB-AM Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/H) < 152 mm [6"] Negro 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-06N-HDV4K Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI / DVI / VGA 4K (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 30 Hz Sí No
NUEVO U444-06N-HDV4KB Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI / DVI / VGA 4K (M/H) < 152 mm [6"] Negro 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-06N-HV4K Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI / VGA 4K (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-06N-V-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/H), PD < 152 mm [6"] Blanco 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W
NUEVO U444-06N-VB-AM Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/H) < 152 mm [6"] Negro 1920 x 1200, 60 Hz Sí No
NUEVO U444-06N-VB-C Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/H), PD < 152 mm [6"] Negro 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W

U444-06N-VGA Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 2048 x 1152, 60 Hz No No

U444-06N-VGA-AM Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/H) < 152 mm [6"] Blanco 1920 x 1200, 60 Hz Sí No

CABLES ADAPTADORES DE VIDEO USB-C
U444-003-D Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/M) 91 cm [3 pies] Negro 1920 x 1080, 60 Hz Sí No

NUEVO U444-003-DP Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort (M/M) 91 cm [3 pies] Negro 3840 x 2160, 60 Hz Sí No

U444-003-H Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/M) 91 cm [3 pies] Negro 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-003-V Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/M) 91 cm [3 pies] Negro 1920 x 1200, 60 Hz Sí No

U444-006-D Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro 1920 x 1080, 60 Hz Sí No
NUEVO U444-006-DP Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro 3840 x 2160, 60 Hz Sí No

U444-006-H Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-006-MDP Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a Mini DisplayPort (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro 3840 x 2160, 60 Hz Sí No

U444-006-V Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro 1920 x 1200, 60 Hz Sí No

U444-010-DP Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a DisplayPort (M/M) 3.05 m [10 pies] Negro 3840 x 2160, 60 Hz Sí No

U444-016-D Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a DVI (M/M) 4.88 m [16 pies] Negro 1920 x 1080, 60 Hz Sí No

U444-016-H Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a HDMI 4K (M/M) 4.88 m [16 pies] Negro 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

U444-016-V Cable Adaptador de Video USB-C, USB-C a VGA (M/M) 4.88 m [16 pies] Negro 1920 x 1200, 60 Hz Sí No
Nota: Las conexiones HDMI incluyen audio; otras conexiones no. (1) 3840 x 2600, 60 Hz es soportado en el modo SST [Single-Stream Transport].

CABLES ADAPTADORES DE VIDEO Y ADAPTADORES DE VIDEO

¿Buscando video con puertos 
adicionales? Consulte las 

páginas 4 y 5 para obtener  
más opciones.

U444-006-H

USB-C HDMI (4K)

U444-06N-DP-C

 
PD

DisplayPort

USB-C

U444-06N-DVIBAM

USB-C DVI

Para obtener más información, incluyendo especificaciones completas y las actualizaciones más recientes, visite www.tripplite.com/usb-c

http://www.tripplite.com/usb-c
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Estaciones de Conexión USB-C

• Video DP Modo Alterno, HD (1080p) o UHD (4K), con o sin audio

• Puerto(s) USB-A con velocidades de USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps)

• Tipos de puertos adicionales, como Gigabit Ethernet (GbE)

• Puerto USB-C PD 

• Garantía limitada de 3 años

USB-C

PD

HDMI (4K) 

USB-A

Gigabit Ethernet

U444-06N-H4GU-C

USB-C

PD

DVI

USB-A

Gigabit Ethernet

U444-06N-DGU-C USB-C

PD

VGA

USB-A

Gigabit Ethernet

U444-06N-VGU-C

ESTACIONES DE CONEXIÓN

U442-DOCK1 
Vista Frontal

USB-C

 
PD

HDMI (4K) 

mDP

Ethernet 
Gigabit

VGA

U442-DOCK1 
Vista Posterior

USB-A USB-A USB-A

Audio 
de 

3.5 mm
Lector de 
Tarjetas

USB-C

PD

USB-A

HDMI (4K)

U444-06N-H4UB-C

USB-C

U444-06N-HU-C

PD

USB-A

HDMI
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USB-C

USB-A

HDMI

 U442-DOCK12-S

VGA HDMI

PD

ESPECIFICACIONES 

Modelo Descripción Cable Color
Tipo de  
Video

DP  
Modo 

Alterno
Resolución  

Máxima GbE PD USB(5)

ESTACIONES DE CONEXIÓN USB-C

U442-DOCK1
USB-C a HDMI de 4K, mDP(1), VGA, USB-A,  
GbE, Audio de 3.5 mm, Lector de Tarjetas(2), PD

< 152 mm [6"] Plata
HDMI, mDP(1), VGA, 

DP(1,4), DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 3 USB-A

U442-DOCK1-B
USB-C a HDMI de 4K, mDP(1), VGA, USB-A,  
GbE, Audio de 3.5 mm, Lector de Tarjetas(2), PD

< 152 mm [6"] Negro
HDMI, mDP(1), VGA, 

DP(1,4), DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 3 USB-A

NUEVO U442-DOCK10-S
USB-C a 4K HDMI, USB-A, Lector de Tarjeta 
Micro SD, PD

< 152 mm [6"] Plata HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz No 60W 2 USB-A

NUEVO U442-DOCK11-S
USB-C a 4K HDMI, USB-A, Lector de Tarjetas(2), 
PD, Alimentación Externa Opcional(3) < 152 mm [6"] Plata HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 2 USB-A

NUEVO U442-DOCK12-S USB-C a 2 x HDMI, VGA, USB-A, PD < 152 mm [6"] Plata HDMI, VGA, DVI(4) Sí 1920 x 1200, 60 Hz No 60W 1 USB-A

NUEVO U442-DOCK13-S
USB-C a HDMI de 4K, USB-A, USB-C,  
GbE, Alimentación Externa Opcional(3) < 152 mm [6"] Plata HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí No

1 USB-A, 
1 USB-C

NUEVO U442-DOCK2-S
USB-C a HDMI 4K, mDP(1), VGA, USB-A, GbE, 
Audio de 3.5 mm, Lector de Tarjetas(2), PD

< 152 mm [6"] Plata
HDMI, mDP, VGA, 

DP(1,4), DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 3 USB-A

NUEVO U442-DOCK3-B
USB-C a HDMI 4K, VGA, USB-A,  
 USB-C, GbE, Lector de Tarjetas(2), PD

< 152 mm [6"] Negro HDMI, VGA, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W
2 USB-A, 
1 USB-C

NUEVO U442-DOCK4-S

USB-C a HDMI 4K, DP(1), VGA, USB-A,  
USB-C, GbE, Audio de 3.5 mm, PD,  
Incluye Fuente de Alimentación Externa  
de 72W

30.5 cm [12"] Plata
HDMI, DP(1), VGA, 

mDP(1,4), DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 100W
4 USB-A, 
1 USB-C

U444-06N-DGU-C USB-C a DVI, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Blanco DVI Sí 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-DGUB-C USB-C a DVI, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Negro DVI Sí 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-DU-C USB-C a DVI, USB-A, PD < 152 mm [6"] Blanco DVI Sí 1920 x 1080, 60 Hz No 60W 1 USB-A

U444-06N-DUB-C USB-C a DVI, USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro DVI Sí 1920 x 1080, 60 Hz No 60W 1 USB-A

U444-06N-H4GU-C USB-C a HDMI 4K, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Blanco HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-H4GUBC USB-C a HDMI 4K, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Negro HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 1 USB-A

NUEVO U444-T6N-H4GUBC USB-C a HDMI 4K, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Negro HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 100W 1 USB-A

U444-06N-H4U-C USB-C a HDMI 4K, USB-A, PD < 152 mm [6"] Blanco HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz No 60W 1 USB-A

NUEVO U444-06N-H4UB-C USB-C a HDMI 4K, USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz No 60W 1 USB-A

NUEVO U444-T6N-H4UBC USB-C a HDMI 4K, USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro HDMI, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz No 100W 1 USB-A

U444-06N-HGU-C USB-C a HDMI, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Blanco HDMI, DVI(4) Sí 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-HGUB-C USB-C a HDMI, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Negro HDMI, DVI(4) Sí 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-HU-C USB-C a HDMI, USB-A, PD < 152 mm [6"] Blanco HDMI, DVI(4) Sí 1920 x 1080, 60 Hz No 60W 1 USB-A

NUEVO U444-06N-HV4GU USB-C a HDMI 4K, VGA, USB-A, PD < 152 mm [6"] Blanco HDMI, VGA, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 1 USB-A

NUEVO U444-06N-HV4GUB USB-C a HDMI 4K, VGA, USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro HDMI, VGA, DVI(4) Sí 3840 x 2160, 30 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-VGU-C USB-C a VGA, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Blanco VGA Sí 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-VGUB-C USB-C a VGA, USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Negro VGA Sí 1920 x 1080, 60 Hz Sí 60W 1 USB-A

U444-06N-VU-C USB-C a VGA, USB-A, PD < 152 mm [6"] Blanco VGA Sí 1920 x 1080, 60 Hz No 60W 1 USB-A

NUEVO U444-06N-VUB-C USB-C a VGA, USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro VGA Sí 1920 x 1080, 60 Hz No 60W 1 USB-A

NUEVO U444-T6N-VUBC USB-C a VGA, USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro VGA Sí 1920 x 1200, 60 Hz No 100W 1 USB-A

Nota: Las conexiones HDMI incluyen audio; otras conexiones no a menos que se especifique. (1) DP=DisplayPort, mDP=Mini DisplayPort. (2) Soporta Tarjetas de Memoria microSD, SD, SDHC, 
SDXC y MMC (3) La entrada de alimentación se conecta a una fuente de alimentación opcional de 5V CD. (4) Requiere adaptador opcional, vendido por separado. (5) USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). 
Total de USB-C no incluyen puerto PD.

ESTACIONES DE CONEXIÓN (CONTINUACIÓN)

Para obtener más información, incluyendo especificaciones completas y las actualizaciones más recientes, visite www.tripplite.com/usb-c

USB-C

PD

HDMI (4K) 

Gigabit Ethernet
USB-A

U444-06N-H4GUBC

http://www.tripplite.com/usb-c
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Hubs USB-C y Hubs Adaptadores

• Múltiples puertos USB con velocidades de 5Gbps o 10Gbps y carga  
 de dispositivos

• Con o sin Gigabit Ethernet y/o puerto USB-C PD

• Garantía limitada de 3 años

ESPECIFICACIONES 

Modelo Descripción Cable Color GbE PD
Puertos  

USB
Velocidad 
Máxima(3)

HUBS USB-C

U460-004-2A2C Hub de 4 puertos, USB-C a 2 x USB-C y 2 x USB-A < 152 mm [6"] Blanco No No 2 USB-A, 2 USB-C 5 Gbps
NUEVO U460-T04-2A2C-1 Hub de 4 puertos, USB-C a 2 x USB-C y 2 x USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro No 100W 2 USB-A, 2 USB-C 5 Gbps
NUEVO U460-t04-2A2C-2 Hub de 4 puertos, USB-C a 2 x USB-C y 2 x USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro No 100W 2 USB-A, 2 USB-C 10 Gbps

U460-004-2A2CB Hub de 4 puertos, USB-C a 2 x USB-C y 2 x USB-A < 152 mm [6"] Negro No No 2 USB-A, 2 USB-C 5 Gbps

U460-004-4A
Hub de 4 puertos, USB-C a 4 x USB-A, Alimentación  
Externa Opcional(1) < 152 mm [6"] Plata No No 4 USB-A 5 Gbps

U460-004-4A-C Hub de 4 Puertos, USB-C a 4 x USB-A, PD < 152 mm [6"] Blanco No 60W 4 USB-A 5 Gbps
NUEVO U460-004-4AB Hub de 4 Puertos, USB-C a 4 x USB-A < 152 mm [6"] Negro No No 4 USB-A 5 Gbps

U460-004-4AB-C Hub de 4 Puertos, USB-C a 4 x USB-A, PD < 152 mm [6"] Negro No 60W 4 USB-A 5 Gbps

ADAPTADORES / HUB USB-C 

U460-002-2AM-C
Adaptador / Hub de 2 puertos, USB-C a 2 x USB-A,  
Lector de tarjetas(2), PD

< 152 mm [6"] Blanco No 60W 2 USB-A 5 Gbps

U460-003-3A1G Adaptador / Hub de 3 Puertos, USB-C a 3 x USB-A, GbE < 152 mm [6"] Plata Sí No 3 USB-A 5 Gbps
NUEVO U460-003-3A1GB Adaptador / Hub de 3 Puertos, USB-C a 3 x USB-A, GbE < 152 mm [6"] Negro Sí No 3 USB-A 5 Gbps

U460-003-3AG Adaptador / Hub de 3 Puertos, USB-C a 3 x USB-A, GbE < 152 mm [6"] Blanco Sí No 3 USB-A 5 Gbps

U460-003-3AG-C Adaptador / Hub de 3 Puertos, USB-C a 3 x USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Blanco Sí 60W 3 USB-A 5 Gbps

U460-003-3AGB-C Adaptador / Hub de 3 Puertos, USB-C a 3 x USB-A, GbE, PD < 152 mm [6"] Negro Sí 60W 3 USB-A 5 Gbps

U460-003-3AM Adaptador / Hub de 3 puertos, USB-C a 3 x USB-A, Lector de tarjetas(2) < 152 mm [6"] Blanco No No 3 USB-A 5 Gbps

U460-003-3AMB Adaptador / Hub de 3 puertos, USB-C a 3 x USB-A, Lector de tarjetas(2) < 152 mm [6"] Negro No No 3 USB-A 5 Gbps

(1) Un puerto USB Micro-B se conecta al adaptador de alimentación opcional. (2) MicroSD, SD, SDHC, SDXC y MMC. (3) Soporta velocidades de transferencia de datos de USB 3.1 Gen 1  
(5 Gbps) o USB 3.1 Gen 1 (10 Gbps).

HUBS Y HUBS ADAPTADORES

¿Busca múltiples puertos  
combinados con salida de vídeo?  

Consulte las páginas 4 y 5.
U460-004-2A2CB

USB-C

USB-C
USB-A

USB-A

USB-C

U460-003-3AG-C
USB-C

PD

USB-A
USB-A

USB-A

Gigabit Ethernet

U460-003-3AMUSB-C

Lector 
de  
Tarjetas

USB-A

USB-A
USB-A

U460-004-4A-CUSB-C

PD

USB-A
USB-A

USB-A
USB-A

U460-003-3A1GB

USB-C

USB-A
USB-A

USB-A

Gigabit 
Ethernet

Para obtener más información, incluyendo especificaciones completas y las actualizaciones más recientes, visite www.tripplite.com/usb-c

http://www.tripplite.com/usb-c
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Cables y Adaptadores para Carga y Datos USB-C 

• Variedad de longitudes, conectores y velocidades de transferencia de datos 

• La mayoría de los modelos también soportan carga

Para obtener más información, incluyendo especificaciones completas y las actualizaciones más recientes, visite www.tripplite.com/usb-c

CABLES Y ADAPTADORES DE CARGA / DATOS 

ESPECIFICACIONES 

Modelo Descripción Cable Color
Estándar USB  

(Máxima Velocidad)
Garantía 
Limitada

CABLES USB-C (USB 2.0)

U038-003 Cable USB 2.0, USB-C a USB-A (M/M) 91 cm [3 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida
NUEVO U038-003-CRA Cable USB 2.0, USB-C en Ángulo Recto a USB-A (M/M) 91 cm [3 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

U038-006 Cable USB 2.0, USB-C a USB-A (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida
NUEVO U038-006-CRA Cable USB 2.0, USB-C en Ángulo Recto a USB-A (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida
NUEVO U038-C13 Cable USB 2.0, USB-C a USB-A (M/M), Certificado USB-IF, 3A para Carga(1) 3.96 m [13 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

U040-003-C-5A Cable USB 2.0, USB-C a USB-C (M/M), 5A para Carga(2) 91 cm [3 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) 3 Años

U040-006 Cable USB 2.0, USB-B a USB-C (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

U040-006-C Cable USB 2.0, USB-C a USB-C (M/M), 3A para Carga(2) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

U040-006-C-5A Cable USB 2.0, USB-C a USB-C (M/M), 5A para Carga(2) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) 3 Años

U040-006-MICRO Cable USB 2.0, USB-C a USB Micro-B (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

U040-006-MINI Cable USB 2.0, USB-C a USB Mini-B (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida
NUEVO U040-C03-C Cable USB 2.0, USB-C a USB-C (M/M), Certificado USB-IF, 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida
NUEVO U040-C13-C-5A Cable USB 2.0, USB-C a USB-C (M/M), Certificado USB-IF, 5A para Carga(2) 3.96 m [13 pies] Negro USB 2.0 (480 Mbps) 3 Años

CABLES USB-C (USB 3.1)

U420-003 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-C (M/M), 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años
NUEVO U420-003-5A Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-C (M/M), 5A para Carga(2) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

U420-003-G2 Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB-C (M/M), 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

U420-003-G2-5A Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB-C (M/M), 5A para Carga(2) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años
NUEVO U420-006 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-C (M/M), 3A para Carga(1) 1.83 m [6 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años
NUEVO U420-006-5A Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-C (M/M), 5A para Carga(2) 1.83 m [6 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años
NUEVO U420-010 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-C (M/M), 3A para Carga(1) 3.05 m [10 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años
NUEVO U420-C03-G2-5A Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB-C (M/M), Certificado USB-IF, 5A para Carga(2) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años
NUEVO U420-C06 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-C (M/M), Certificado USB-IF, 3A para Carga(1) 1.83 m [6 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

U422-003 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB 3.0 Type-B (M/M), 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

U422-003-G2 Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB 3.0 Type-B (M/M), 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) De por Vida
NUEVO U422-006 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB 3.0 Type-B (M/M), 3A para Carga(1) 1.83 m [6 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

U426-003 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB 3.0 Micro-B (M/M), 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

U426-003-G2 Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB 3.0 Micro-B (M/M), 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) De por Vida
NUEVO U426-006 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB 3.0 Micro-B (M/M), 3A para Carga(1) 1.83 m [6 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

U428-003 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-A (M/M) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida
NUEVO U428-003-CRA Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C en Ángulo Recto a USB-A (M/M) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

U428-003-G2 Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB-A (M/M) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) De por Vida
NUEVO U428-006 Cable USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-A (M/M) 1.83 m [6 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida
NUEVO U428-C03-G2 Cable USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB-A (M/M), Certificado USB-IF, 3A para Carga(1) 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) De por Vida

ADAPTADORES USB-C (USB 2.0)

U040-000-MIC-F Adaptador USB 2.0, USB-C a USB Micro-B (M/H) Ninguno Plata USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

U040-06N-MIC-F Adaptador USB 2.0, USB-C a USB Micro-B (M/H) 152 mm [6"] Negro USB 2.0 (480 Mbps) De por Vida

ADAPTADORES USB-C (USB 3.0)
NUEVO U329-000 Adaptador USB 3.0, USB-A a USB-C (M/H) Ninguno Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

ADAPTADORES USB-C (USB 3.1)
NUEVO U420-000-F-UD Adaptador USB 3.1 Gen 2, USB-C a USB-C en Ángulo Recto (M/H), 3A para Carga(1) Ninguno Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) De por Vida

U428-000-F Adaptador USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-A (M/H), 3A para Carga(1) Ninguno Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

U428-06N-F Adaptador USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-A (M/H), 3A para Carga(1) 152 mm [6"] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida
NUEVO U428-06N-F-CRA Adaptador USB 3.1 Gen 1, USB-C en Ángulo Recto a USB-A (M/H), 3A para Carga(1) 152 mm [6"] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida
NUEVO U428-C6N-F Adaptador USB 3.1 Gen 1, USB-C a USB-A (M/H), Certificado USB-IF, 3A para Carga(1) 152 mm [6"] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) De por Vida

CABLES ADAPTADORES SERIALES USB-C

U209-005-C Cable Adaptador USB a Serial, USB-C a DB9 (M/M) 1.52 m [5 pies] Negro Serial RS-232 (230 kbps) 3 Años
NUEVO USA-19HS-C Cable Adaptador USB Keyspan® a Serial, USB-C a DB9 (M/M) 91 cm [3 pies] Negro Serial RS-232 (230 kbps) 3 Años

(1) Soporta hasta 60W (20V x 3A) de carga PD. (2) Soporta hasta 100W (20V x 5A) de Carga PD. 

http://www.tripplite.com/usb-c
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ESPECIFICACIONES 

Modelo Descripción Cable Color Velocidad
Garantía 
Limitada

ADAPTADORES DE RED USB-C

U436-06N-G-C Adaptador de Red USB-C, USB-C a RJ45 (M/H), PD < 152 mm [6"] Blanco Gigabit Ethernet 3 Años

U436-06N-GB Adaptador de Red USB-C, USB-C a RJ45 (M/H) < 152 mm [6"] Negro Gigabit Ethernet 3 Años

U436-06N-GB-C Adaptador de Red USB-C, USB-C a RJ45 (M/H), PD < 152 mm [6"] Negro Gigabit Ethernet 3 Años

U436-06N-GBW Adaptador de Red USB-C, USB-C a RJ45 (M/H) < 152 mm [6"] Blanco Gigabit Ethernet 3 Años

SOLUCIONES DE CARGA USB-C

NUEVO TLP648USBC
Supresor de Sobretensiones con Abrazadera para Escritorio con Carga USB, 6 
Tomacorrientes de CA, 1080 Joules, 1 x USB-C (15W), 2 x USB-A (2.4A Total),  
UL 1363/1449

2.44 m [8 pies] Gris No Aplicable
De por 

Vida

U280-004-WS3C1 Cargador USB, 1 x USB-C (60W), 3 x USB-A (2.4A total), UL 60950 1.22 m [4 pies] Negro No Aplicable 2 Años

NUEVO U280-C02-C1A1 Cargador USB para Automóvil, 1 x USB-C (27W), 1 x USB-A (1A), UL 2089 Ninguno Blanco No Aplicable 2 Años

NUEVO U280-W02-A1C1
Cargador de Pared USB, Diseño Portátil con Enchufe Plegable para Viajes,  
1 x USB-C (39W), 1 x USB-A (2.4A), UL 60950

Ninguno Negro No Aplicable 2 Años

LECTORES DE TARJETAS DE MEMORIA USB-C

U452-000-SD-A USB-C y USB-A a MicroSD, SD, SDHC, SDXC, MMC < 152 mm [6"] Blanco USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

U452-003 USB-C a MicroSD, SD, SDHC, SDXC, MMC, CompactFlash (CF) < 152 mm [6"] Plata USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

SOLUCIONES DE DISCO USB-C

U438-06N-G1-W Adaptador de Disco, USB-C a SATA III con UASP para 2.5" HDD / SSD < 152 mm [6"] Blanco USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

U438-06N-G2-W Adaptador de Disco, USB-C a SATA III con UASP para 2.5" HDD / SSD < 152 mm [6"] Blanco USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

NUEVO U438-CF-SATA-5G
Adaptador de Disco / Lector de Tarjetas, USB-C a SATA III con UASP para  
2.5". HDD / SSD, Lector de Tarjeta CFast 2.0

< 152 mm [6"] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

U439-001 Puerto para Disco, USB-C a SATA III con UASP de 2.5" o 3.5". HDD / SSD 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) 3 Años

NUEVO U439-001-CG2 Puerto para Disco, USB-C a SATA III con UASP de 2.5" o 3.5". HDD / SSD 91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

NUEVO U439-002-CG2
Puerto para Disco de Dos Bahías con Clonación, USB-C a 2 x SATA III con  
UASP de 2.5" o 3.5". HDD / SSD, Duplicación de Disco Independiente

91 cm [3 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

U457-025-CG2 Caja para Disco, USB-C a SATA de 2.5" HDD / SSD 61 cm [2 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

U457-025-SATAG2 Caja Premium para Disco, USB-C a SATA de 2.5" HDD / SSD 61 cm [2 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

U457-1M2-SATAG2 Caja para Disco, USB-C a SSD SATA M.2 61 cm [2 pies] Negro USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) 3 Años

SOLUCIONES DE RED, CARGA, LECTORES DE TARJETA  
Y DISCOS

Adaptadores de Red USB-C

• Gigabit Ethernet, con o sin puerto PD

Para obtener más información, incluyendo especificaciones completas y las actualizaciones más recientes, visite www.tripplite.com/usb-c

USB-C PD

Gigabit Ethernet

U436-06N-G-C

Soluciones de Carga USB-C

• Puertos de carga USB-C y USB-A

U280-004-WS3C1
USB-A

USB-A
USB-A

USB-C

MÁS DE

AÑOS

http://www.tripplite.com/usb-c

