SUINT2200RTXL2UA Estimated Runtime

Load in Watts

Battery Pack

BP qty

900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600

SUINT2200RTXL2UA  |Internal batteries 0 143 46 25 20 17 14 12 10 8.9 7.8 6.9 6.2 5.5 5.0

SUINT2200RTXL2UA  |BP48V24-2U 1 493 172 98 79 66 56 48 42 38 34 30 28 25 23

SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 1 669 241 138 112 94 80 69 61 54 48 44 40 36 34

SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 2 1,188 449 265 218 183 158 137 121 108 97 88 80 74 68

SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 3 1,689 657 395 326 276 239 209 185 165 149 135 124 114 106
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 4 2,172 863 525 435 370 321 281 250 224 203 185 169 156 145
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 5 2,637 | 1,067 654 544 465 404 355 316 284 257 235 215 199 185
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 6 3,084 | 1,268 783 653 559 487 429 382 344 312 285 262 242 225
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 7 3,516 | 1,466 911 762 653 570 502 448 404 367 336 309 286 266
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 8 3,932 | 1,662 | 1,037 869 746 652 576 515 464 422 387 357 330 307
SUINT2200RTXL2UA |BP48V27-2US 9 4334 | 1,854 | 1,163 976 839 735 649 581 525 478 438 404 374 349
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V27-2US 10 4722 | 2,043 | 1,288 | 1,083 932 817 723 647 585 533 489 451 419 390
SUINT2200RTXL2UA | BP48V60RT-3U 1 983 365 214 175 147 126 110 96 86 77 70 64 58 54

SUINT2200RTXL2UA  |BP48V60ORT-3U 2 1,787 699 421 348 295 255 223 197 177 160 145 133 122 113
SUINT2200RTXL2UA | BP48V60RT-3U 3 2,545 | 1,027 628 523 446 387 340 302 272 246 225 206 190 176
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V60ORT-3U 4 3,259 | 1,348 834 697 596 520 458 408 368 334 305 281 260 241
SUINT2200RTXL2UA  |BP48VGORT-3U 5 3932 | 1,662 | 1,037 869 746 652 576 515 464 422 387 357 330 307
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V60ORT-3U 6 4568 | 1,968 | 1,238 | 1,040 895 784 693 620 561 511 469 432 401 374
SUINT2200RTXL2UA  |BP48VG0ORT-3U 7 5170 | 2,267 | 1,436 | 1,209 | 1,042 914 810 726 657 599 550 508 472 440
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V60ORT-3U 8 5741 | 2,559 | 1,631 | 1,376 | 1,188 | 1,044 926 831 753 687 632 584 543 506
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V60ORT-3U 9 6282 2845 | 1823 | 1541 | 1332 | 1172 | 1,041 935 848 775 713 659 613 573
SUINT2200RTXL2UA  |BP48V60ORT-3U 10 6,796 | 31124 | 2,012 | 1,704 | 1,475 | 1,299 | 1,155 | 1,039 942 862 794 735 684 639

All runtime values are shown in minutes.



